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B Lista de materiales D Descripcion general de las fuentes de alimentacion disponibles
Guia de inicio rapido NOTA:
® Conext ComBox puede recibir alimentacion de las tres fuentes simultaneamente. General-
mente, se usa el adaptador de CA/CC como fuente de alimentacion principal. La potencia de
entrada de 24 VZ o Xanbus con RS 485 constituye las fuentes de alimentacion secundarias.
® No conecte ninguna de estas fuentes de alimentacién para encender Conext ComBox
0 hasta que haya leido la seccion H1 sobre el encendido de ComBox.
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* Si solicita un cambio, indique el nUmero de producto: 0J-921-0023-Z. S
A Introduccién C Identificacion
Conext ComBox es un dispositivo de comunicaciéon multifuncién que permite controlar el (N
rendimiento de sistemas de energia industriales, residenciales y de telecomunicaciones. E -
Ademas de funcionar como un registrador de datos, ComBox proporciona una puerta de 9 41" (112 mm) >
enlace de comunicaciones entre una red de dispositivos con tecnologia Xanbus™ y
dispositivos Modbus mediante una conexién TCP/IP o RS485. Los operadores del sistema marca en la pared esta plantilla de instalacién es en escala 1:1
también pueden configurar ComBox y controlar el rendimiento de manera remota gracias a ’
los paquetes de software de terceros. ( ﬂ

APELIGRO

RIESGO DE ELECTROCUCION Y DE INCENDIO

® Conecte el dispositivo Unicamente a fuentes de alimentacion y circuitos de muy baja tension
de proteccion (SELV).

® | a instalacion del cableado debe realizarla personal cualificado para garantizar el
cumplimiento de todos los cddigos y las regulaciones sobre instalacion aplicables.

® Usar unicamente en interiores.

® No desmontar. No contiene ninguna pieza que pueda reemplazar el usuario.

Si no se siguen estas instrucciones debidamente, podrian producirse dafnos graves o incluso la muerte.

Exclusién para la documentacion

A MENOS QUE SE ACUERDE ALGO DISTINTO POR ESCRITO, EL VENDEDOR

(A) NO OFRECE NINGUNA GARANTIA REFERENTE A LA PRECISION, SUFICIENCIA O ADECUACION DE NINGUN TIPO DE INFORMACION TECNICA O DE OTRO TIPO, CONTENIDA EN
SUS MANUALES O EN CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION.

(B) NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS PERDIDAS, LOS DANOS, LOS GASTOS O LOS COSTOS, YA SEAN ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS O
ACCIDENTALES, QUE SE PUEDAN PRODUCIR POR EL USO DE DICHA INFORMACION. EL USO DE TODA ESA INFORMACION SERA ENTERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

(C) RECUERDE QUE, S| ESTE MANUAL ESTA TRADUCIDO A OTRO IDIOMA QUE NO SEA INGLES, NO SE PUEDE GARANTIZAR LA EXACTITUD DE LA TRADUCCION, AUNQUE SE LLEVARON
A CABO LOS PASOS NECESARIOS PARA CONSERVARLA. EL CONTENIDO APROBADO SE ENCUENTRA EN LA VERSION EN INGLES PUBLICADA EN WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM.

Convenciones utilizadas

“Secoién OPaso &Seguridad ,‘//,Direccién /Expandir A Etiqueta

Informacion de contacto

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ES/
Pdéngase en contacto con su representante local de Schneider Electric Sales o visite el sitio web de Schneider Electric en
la pagina: http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/operations/local-operations/local-operations.page
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E2 Instalacién en un riel DIN F1 cableado del conector RS 485 F 3 cableado al conector de contacto seco

ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR RS 485 Use un destornillador APELIGRO
o Cable de 16 a 24 AWG de cabeza plana de 2 mm.

(Sd;l gemzm;i;g 2132“5?2/5 No ajuste demasiado. RIESGO DE ELECTROCUCION Y DE INCENDIO
’ Debe conectar el puerto de contacto seco Unicamente a un circuito con una clasificacion
EN50022 maxima de 24 VZ y 4 A que provenga de una fuente de alimentacion SELV.
de 35 mm ! Si no se siguen estas instrucciones debidamente, podrian producirse dafios graves
® ®®® o incluso la muerte.
Pele el cable = S = =
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o 3/g" (10 mm)

Use un destornillador de
9.
o, ESPECIFICACIONES DE CONTACTO SECO b | de 2
%, Cable de 16 a 24 AWG © cateza plana de 2 mm

%, (de 1,5 mm?-0,25 mm?) No ajuste demasiado.

/ @ Coloque casquillos en los extremos h

de los cables y conecte los cables al conector.

i
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o Pele el cable
3/g" (10 mm) K

o
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® Use un cable blindado de par trenzado de dos hilos (como el de
la imagen) o un cable no blindado de par trenzado de dos hilos.

® Consulte la normativa sobre electricidad local, y las
reglamentaciones y normativas de instalacion vigentes.

® Use cables de un calibre inferior cuando conecte dos cables en un
mismo terminal (consulte la seccion F2 sobre Dispositivos Modbus normalmente
en cadena).

® Se requiere una conexion a tierra comun (0V) entre todos los

dispositivos Modbus.

F 2 Dispositivos Modbus en cadena

Una el conector RS 485
al puerto RS 485.

/@ Coloque casquillos en los extremos de

los cables y conecte los cables al conector.
cerrado

1
normalmente abierto

Dispositivo Dispositivo D1
Modbus 2 Modbus 3 N7
Proteccion
Dispositivo D d (Db d 1D [
“ % % Modbus 1 : : : : : :
Riel O [|Q 0 110 0110
DN | & & &2 & & & & & () (10 ) 11Q O 1(Q
|
| |
RS 485
1200 RS 485 Dispositivo
M t erminacion| ! 1202 Modbus 4
erminacion;
= |

Imagen ilustrativa.

Se requiere una conexion a tierra comun.

Los dispositivos varian y es posible que no se
necesite un cable blindado.

Copyright © 2014 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. 2
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G Conexién a una red Ethernet

AVISO

DANOS EN EL EQUIPO

® No conecte el enchufe de un cable Ethernet al puerto del MODEM o a la red de area amplia
(WAN) en el enrutador de red.

® No conecte el enchufe de un cable Ethernet a un puerto Xanbus de Conext ComBox.

Si no se siguen estas instrucciones debidamente, podrian producirse dafios en el equipo.

NOTA:

® El enrutador de red debe tener la capacidad de suministrar direcciones DHCP
automaticamente a los dispositivos conectados. Si el enrutador de red no suministra
direcciones DHCP automaticamente, consulte la guia del usuario del enrutador de red o
comuniquese con el administrador del sistema.

® En esta etapa del proceso, la computadora y el enrutador de red deben permanecer encendidos.
Si esto no es asi, asegurese de que ambos dispositivos estén ENCENDIDOS antes de continuar.

® Siga la secuencia de conexion que se describe a continuacion. Omita los pasos @y ©
correspondientes si la computadora esta conectada a la red de area local (LAN) o a Ethernet
mediante wifi.

Asegurese de que Conext
ComBox no esté encendido.

Computadora ENCENDIDA

Conecte al
puerto Ethernet.

Conecte a un puerto
LAN o Ethernet libre.

Conecte a un puerto
LAN o Ethernet libre.

Conecte al puerto
Ethernet 10/100.

H1 Encendido de ComBox

OPCION 1 Conecte el adaptador de CA/CC (suministrado)
OPCION 2 Conecte una fuente de alimentacién de 24 VZ mediante el conector RS 485
(consulte la seccién H2 a continuacion)

Cuando se le suministre energia a Conext ComBox mediante

@ Power

O wmemory cualquiera de las opciones, todos los indicadores LED parpadearan
g de"b una vez y el indicador LED Power (Encendido) parpadeara de manera
O stows intermitente durante alrededor de dos minutos.

Después, el indicador LED Power (Encendido) permanecera fijo.

H2 Conexién de una fuente de alimentacion de 24 VZ mediante el conector RS 485

APELIGRO

RIESGO DE ELECTROCUCION Y DE INCENDIO
Debe enchufar el conector RS 485 unicamente a un circuito con una clasificacion maxima de
24 \VVZ y 1 A (con fusible en el cable positivo) que provenga de una fuente SELV.

Si no se siguen estas instrucciones debidamente, podrian producirse dafios graves o
incluso la muerte.

ESPECIFICACIONES DEL CABLE DE CC
Cable de 16 a 24 AWG
(de 1,5 mm?2-0,25 mm?)

Si aun no lo hizo, desconecte la fuente
de alimentacién de 24 V.

Use un destornillador de
cabeza plana de 2 mm.
No ajuste demasiado.

(6]

Conecte el
conector RS 485 al
puerto RS 485.

Desconecte el conector
RS 485 del puerto RS 485.

Pele el cable
3/g" (10 mm)

Coloque casquillos en los extremos de los
cables y conecte los cables al conector.

e Instale un fusible de 1 AZ en el cable con carga positiva.

24V (+)

@ Conecte la fuente de alimentacion de 24 VZ.

| Deteccion de Conext ComBox en la red

REQUISITOS PREVIOS
Sistema operativo B Windows 7 Bl XP (SP2, SP3) B Vista B Mac OS X 10.4.8.

Navegadores web B Windows Internet Explorer 8.x y versiones posteriores Bl
Firefox 12.x y versiones posteriores Bl Google Chrome 18.x y versiones posteriores Bl
Safari 5.x y versiones posteriores

Otro hardware B Memoria USB miniatura

Conecte la memoria USB miniatura al puerto de datos USB con la etiqueta
Host de ComBox mientras la unidad de ComBox esta encendida (el indicador
LED de alimentaciéon permanece encendido y no parpadea).

Observe el indicador LED de la memoria y espere hasta que parpadee
rapidamente cinco veces.

Extraiga la memoria USB miniatura del puerto de datos USB con la etiqueta Host.
Conecte la memoria USB miniatura al puerto USB de su computadora.

Navegue hasta el directorio raiz de la memoria USB miniatura mediante el
explorador del sistema de archivos de su computadora.

Busque un archivo denominado serial number.html, en el que serial number
indica el numero de serie de Conext ComBox.

@ 000 O

Haga doble clic en el archivo serial number.html. Se iniciara el navegador web
predeterminado y aparecera la ventana System Information (Informacion del
sistema) que se presenta a continuacion.
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Informacién del sistema
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Haga clic en el botéon Connect (Conectar) que se observa en la ventana System
Information (Informacion del sistema). Se abrira el navegador web y se visualizara
la ventana Login (Inicio de sesion) de la interfaz de usuario de ComBox.

NOTA:

Asegurese de que la computadora esté conectada a la misma red de area

local que ComBox.

N Configuracion de los parametros del dispositivo y conexion a Xanbus

0 Complete los campos User name (Nombre de usuario) y Password (Contraseiia),
y haga clic en Log In (Iniciar sesién).

Schneider Conext ComBox
& Elecrric o
Mamirne de usuanic: admin

User name (Nombre de usuario): admin
Password (Contrasenfa): password

Aparecera la pagina Conext ComBox Status (Estado de Conext ComBox).

| Scl,:._l}l::lder Canext ComBox L]

ExCesempean 43 seierie
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Ryan's ComBox

Limitacien:
Desactivad
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CONJUNTOE CARGAS
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@ Haga clic en el icono Configuracion ComBox.
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A ADVERTENCIA

RIESGO DE LESIONES FiSICAS

Consulte la Guia del Usuario para obtener informacion méas detallada al hacer cualquier cambio en
la configuracion o el envio de comandos. Los comandos enviados a este dispositivo pueden
afectar a otros componentes del sistema. Asegurese de que cualquier persona que trabaje con el
sistema es consciente del resultado de sus cambios antes de enviar un comando.

Tenga cuidado cuando cambie la configuracion de hora de ComBox. Se anulara toda configuracion
de hora en los dispositivos individuales con tecnologia Xanbus de la red. La hora representa todo el
sistema. Todos los aparatos o0 equipos que se controlen mediante la hora a través de un dispositivo
de Xanbus, como un generador conectado a un médulo de arranque de generador automatico
(Automatic Generator Start, AGS), pueden encenderse por error a la hora incorrecta.

Si no se siguen estas instrucciones debidamente, podrian producirse dainos graves
o incluso la muerte.

9 Haga clic en el botén Parametros.

Aparecera la pagina Conext ComBox Settings (Conext ComBox Parametros).

L
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Cuando se hace clic en cada uno de los parametros anteriores, se expanden y se
muestran los subparametros. Excepto en algunos casos, cada subparametro cuenta
con dos campos: un campo Parameter (Parametro) y otro campo Value (Valor),
ademas de dos botones: , que ejecuta una recuperacion (o actualizacion) y

, que guarda los cambios.

Cambie la configuracion Time and Zone (Hora y zona) antes de conectar ComBox
a la red Xanbus. Para modificar este parametro, haga clic en la opcién Time and
Zone (Hora y zona).

NOTA: Para obtener mas informacion sobre otro parametro de ComBox relacionado con
la hora y denominado Network Time (SNTP) (Hora de la red [SNTP]) y el efecto que tiene
en la red Xanbus, consulte la Guia del usuario de Conext ComBox.

Q) Hora y zona ]

Date/Time (Fecha/hora);2012/12/11 12:53:18 ] (Configurar hora)

Zona horaria:{(-8:00) Hora del Pacifico (EE.(s) (Configurar zona horaria)

Para cambiar el parametro Date/Time (Fecha/hora), sobrescriba los valores existentes la

fecha (AAAA/MM/DD) y la hora (HH:MM:SS) actuales. Haga clic en
para guardar la configuraciéon nueva.

No es posible recuperar una contrasefa olvidada si no se ingresa una direccién
de correo electrénico valida y se habilita la notificacion por correo electrénico.
Para esto, haga clic en E-mail Settings (Configuracién de correo electrénico).

Cambie solamente los siguientes cuatro parametros.

{ M E-mail Settings (Configuracion de correo electrénico) ]
Parametro Valor
Estado de envio de correo electronico (Habilitado =)

Destinatarios de correo electronico de contrasefia olvidada user@yourdomain.com
Direccion de remitente de correo electronico de contrasefia olvidada| no-reply@schneider-electric.com | (O
Restablecer contrasefias olvidadas No =)

NOTA:

Cambie el parametro Reset Lost Passwords (Restablecer contrasefia olvidada) a la
opcidén Yes (Si) si desea que la contrasefia nueva se envie a la direcciéon de correo
electronico detallada en Lost Password E-Mail Recipients (Destinatarios de correo
electrénico de contrasefa olvidada).

Conserve la opcion No predeterminada si desea que la contraseia olvidada se envie a la
direccion de correo electronico detallada en el campo Lost Password E-Mail Recipients
(Destinatarios de correo electronico de contrasefia olvidada).

@ Conecte ComBox a la red Xanbus.

e
(5 it

AVISO

DANOS EN EL EQUIPO
No conecte el enchufe de un cable Xanbus al puerto Ethernet 10/100 de Conext ComBox.

Si no se siguen estas instrucciones, podrian producirse dafnos en el equipo o
podria afectarse el rendimiento de la red.

Conext ComBox
865-1058

www.schneider-electric.com

K Especificaciones

ESPECIFICACIONES SOBRE ELECTRICIDAD
INTERFACES DE COMUNICACION
Xanbus

Conector: dos RJ45

Productos compatibles: Conext XW, SW, TX, conexién a red,
MPPT 60, HV MPPT 80, médulo de arranque de generador
automatico (Automatic Generator Starter, AGS) y panel

de control del sistema (PCS)

Conector: un RJ45 de 10/100 Mb/s; Servidor: FTP, web,
Modbus TCP/IP; Cliente: SMTP, SNTP. Deteccién: DPWS
Modbus (un conector: terminal atornillable de 5 clavijas,

de 16 a 24 AWG, serie de 2 hilos, 19 200 b/s). Monitoreo
apoyado por: Conext CL, RL, & TL; PM810, 820, 850, 870.

Ethernet

RS 485

INTERFACES DE DATOS
USB 2.0 (Host) USB-A, protocolo MSD para las actualizaciones del dispositivo
y del firmware

Mini-USB tipo B, protocolo MSD para la exportacion de

los registros de datos a PC

FUENTE DE ALIMENTACION (TODAS LAS FUENTES DE SELV)

Consumo de corriente 2 W en promedio y 10 W como maximo

Adaptador de CA/CC* Entrada: de 100 a 240 VV; de 50 a 60 Hz; 0,6 A. Salida: 12 VZ;
1,5 A; exterior de 5,5 mm; toma neutra y positiva de 2,1 mm
Cuando esta conectado a Conext XW/SW o HV MPPT 80, el
suministro es de 15 VZ, 200 mA, como minimo 0 mas que un
Conext TX

24V en conector RS 485 24 VZ, entrada maxima de 1 A solo en las clavijas 4y 5

* Si solicita un cambio, indique el nimero de producto: 0J-921-0023-Z.

MEMORIA
Interna Flash de 96 MB
Tarjeta micro SD externa 2 GB o mas, clase 2 o superior recomendada

ESPECIFICACIONES GENERALES

USB 2.0 (Device)

Xanbus

NOTA:

® Use cables Xanbus de una longitud inferior a 6,5 pies (2 m). La longitud total de todos los
cables combinados no debe superar los 131 pies (40 m).

® | os componentes Xanbus pueden organizarse en cualquier orden. Utilice una terminacion de
red en ambos extremos de la red. Consulte la ilustracion a continuacion.

Imagen ilustrativa. Los componentes

pueden variar. Conext va-

MPPT 60 150

SCP AGS
o 0200 A
@ 0 L | .
Terminacioén / I I |
de red Conecte solo a puertos Xanbus.
Conext XW
MPPT 60 150

Conext ComBox

Terminacion / 11

de red

Cambie todos los demas parametros segun lo desee. Para obtener mas informacién
sobre los demas parametros, consulte la Guia del usuario de ComBox.

Peso 250 g (0,6 Ib)

Sistema de instalacion y bastidor Plastico ABS/Riel DIN: 35 mm. Instalacion en pared: dos tornillos
Clasificacion IP/Ubicacién de instalacion IP 20, NEMA tipo 1, solo para uso interior

Indicadores de estado Cinco indicadores LED

Temperatura Funcionamiento: de -4 a 122 °F (de -20 a 50 °C)
Almacenamiento: de -40 a 185 °F (de -40 a 85 °C)
Humedad Funcionamiento: inferior a 95 %, sin condensacién

Almacenamiento: inferior a 95%

CARACTERISTICAS

Relé de contacto seco programable

Terminal atornillable de tres clavijas, de 16 a 24 AWG, NC, Com

y NO; clase 2, 24 VZ, solo entrada de SELV de 4 A, como maximo
Servidor web integrado Unicamente para las configuraciones
de ComBox (navegador de Internet), tableta con sistema
operativo Android

Actualizaciones remotas de firmware Si

Cantidad maxima de dispositivos Xanbus Hasta 20 (segun el tipo de dispositivo)

NORMAS REGLAMENTARIAS
Inmunidad de compatibilidad electromagnética EN61000-6-1
Emisiones de compatibilidad electromagnética EN61000-6-3, FCC Parte 15 Clase B, Ministerio de Industria
Sustancias/medioambiente de Canadéa ICES-003 Clase B
Directiva RoHS [E ce @
For indoor usemtn)unly.

Interfaz grafica de usuario

DIMENSIONES

-

21"

6,7" (169 mm) — — (54 mm) }%
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NOTA: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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